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Generell beskrivning:  

 

•Industriellt system för märkning för kablar, rör, komponenter och annan utrutning. 

•Används i krävande och aggressiv milö 

•Monteras med skruvar eller FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband 

•Levereras blanka i förpackning  

 

 

Teknisk data: 

 

• Material:   Rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316) 

 

• Resistans:  Hög syre-, UV-, diesel-, vatten, alkali och oljeresistans 

• Temperaturområde: <500°C  

• Godkännande:  Achilles, Hög kemisk resistans, SP prov-test av oberoende expert                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistans av FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning med präglad text  

(SP Prov-test av oberoende expert) 
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Artikel nr.  Artikelbenämning Längd x Bredd  

(mm) 

FP 

enhet  

Artikel 

enhet 

83251575 FLEXIMARK® SMC Kabelmärke blank 75 75x11 50 1 

83251576 FLEXIMARK® SMC Kabelmärke blank 110 110x11 50 1 

83251580 FLEXIMARK® SM Komponentmärke blank 75 75x11 50 1 

83251585 FLEXIMARK® SMC Kabelmärke blank 102 102x11 200 1 
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Testresultat Rostfritt syrasfast märkning (SP prof-test):  

 

Åldring 200h +90°C 

Funktion bra. Inga sprickor eller synliga slitskador. Ytan av märkningen är oförändrad. Präglingen kan läsas utan problem.  

 

Kemisk resistans 

Funktion bra. Präglingen kan läsas utan problem. 

 

 

Fördelar:  

 

•Hög kvalitet och hållbarhet av märkningen tack vare materialet rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316) 

•Märkning rekommenderas i krävande och aggressiva miljöer 

•Kan användas för både kabel och komponentmärkning 

•Hög resistans mot olika påfrestningar och kemikalier 

•Möjlighet att prägla dina egna skyltar 

•FLEXIMARK® Stålband tillgängliga med samma hållbara material: rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot:  

Bilder har inte verklighetsskala och representerar inte som detaljerade bilder av respektive produkter.  

Montering med 

skruv  

Levereras i plastpåse 

Montering med 

skruv 

Montering med 

stålband 


