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LAPP GROUP

FLEXIMARK® Markbox Syrafast Stal (med eller utan buntbandstang)

Generell beskrivning:

* Industriellt system for markning av kablar, rér, komponenter och utrustning i krdvande och aggressiv miljo
* Monteras tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta buntband och FLEXIMARK® Buntbandstang

* Levereras som kit i en héllbar och praktisk lada (400x300x45mm)
e Innehaller allt du behover for industriell markning: teckenremsor, teckenhallare, och buntband
(se tabellen for detaljerad lista). Alla inkluderade artiklar kan bestéllas separat.

Teknisk data:

* Material: Rostfritt syrafasta stal enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)

¢ Resistens: Syra, UV, diesel, vatten, alkali och olja

e Temperaturomrade:  <500°C

* Godkannande: Rostfritt syrafast stal: Achilles, Hog kemikalieresistens (SP Testad av oberoende expert)

Artikel nr. | E-nr Artikelbeskrivning FLEXIMARK® Antal PU
Buntbandstang (enhet)

83254222 | 2941260 | FLEXIMARK® MARKBOX SYRAFAST STAL Nej 1 1

83254224 | 2941261 | FLEXIMARK® MARKBOX SYRAFAST STAL TANG Ja 1 1

Resistens: FLEXIMARK® Rostfritt syrafast stal
(SP testad av utomstaende expert)
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Fordelar:

* Hog kvalitet och hallbarhet tack vare det rostfria syrafasta stal materialet (S52348, AISI-316L)

* Anpassat for krévande och aggressiv miljo

* Kan anvéandas for bade komponentmaérkning och kabelmérkning

* Hog resistens mot olika pafrestningar och kemikalier

* Producera egen rostfri syrafast méarkning manuellt pa plats vid behov

* Alla inkluderade artiklar kan bestéllas separat

* Ny box ger bra éverblick, sortering och forvaring av alla produkter

* Mindre boxar fér teckenremsor hjélper dig att halla ordning pa din mérkning och sparar tid ndr du behover hitta ratt tecken

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hallare
levereras i remsor med brytanvisningar for anvénds for kabel- och komponentmérkning.

enkel montering i teckenhallare.
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B & FLEXIMARK® Rostfria syrafasta NM FLEXIMARK® Rostfria syrafasta M
©) “" { & hallare anvinds fér kabel- och héllare anvands for
~ komponentmarkning. Monteras tillsammans ~ komponentmérkning och monteras
% med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta med skruv.
= ‘ stalband och skruv.

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stalband, dven

tillgéngliga med polyester coating anvénds for att Foérsedda med effektiv kullasning
montera FLEXIMARK® Rostfria syrafasta NM hallare
for hallbar kabelmarkning. Monteras med hjalp av
FLEXIMARK® Stélbandsverktyget HT-338.

FLEXIMARK® Stalbandsverktyget
Enkelt och smidigt verktyg fér spanna och klippa av automatiskt
FLEXIMARK® Stalband (upp till 0,3mm tjocklek).

Stalbanden klipps
automatiskt av nar verktyget
kénner av dnskad dragkraft.

Dragkraften kan justeras
till 6nskad kraft.
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Innehall i FLEXIMARK® MARKBOX SYRAFAST STAL:

ARTIKEL BESKRIVNING

ARTIKEL DETALJER

ANTAL

FLEXIMARK MR 10-20-A SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-B SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-C SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-D SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-E SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-F SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-G SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-H SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-1 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-) SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-K SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-L SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-M SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-N SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-O SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-P SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-Q. SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-R SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-S SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-T SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-U SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-V SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-W SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-X SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-Y SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-Z SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-A SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-A SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-O SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-1 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-2 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-3 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-4 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-5 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-6 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-7 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-8 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-9 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-O SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-+ SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20— SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-. SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-= SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-U SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-EA SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MRP10-20 SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-/ SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-: SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR 10-20-x SYRAFAST STAL
FLEXIMARK MR10-20-, SYRAFAST STAL

FLEXIMARK PR10 NM24 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 NM9 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 NM7 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 NM5 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 NM4 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 M24 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 M9 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 M7 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 M5 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK PR10 M4 SYRAFAST STAL TECKENHALLARE
FLEXIMARK FSBT 4.6*200 SYRAFAST STALBAND
FLEXIMARK SYRAFAST STALBANDSVERKTYG HT-338 (83254224)

FLEXIMARK MARKBOX TOM
FLEXIMARK INSATSBOX MARKBOX
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STALBAND 4.6x200mm
BUNTBANDSVERKTYG (83254224)
EMPTY BOX

BOX FOR TECKENREMSOR
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Fotografier ar ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.
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