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FLEXIMARK® Graverade solcellsskyltar

S FLEXIMARK

Graverade solcellsskyltar tillverkade i vaderbestandig Laserply (akryl).
Sérskilt framtagna for att passa den svenska solcellsmarknaden.
Fastes enkelt med skruv, pop nit eller buntband, dr dessutom sjélvhaftande.

Teknisk data:

Egenskaper:
Tjocklek:

Adhesiv:
Brukstemperatur:
Anvéndningsomrade:

Ovrig produktdata:
UV-besténdig och véadertélig.

Relaterade produkter:

Fleximark erbjuder dven ett brett utbud av dekaler och aluminiumskyltar for solcellsméarkning. Se fleximarkshop.se

83880489 110x150 mm
83880490 52x75 mm

Varning

Bakspanning
Produktionsanlaggning

’ 83880489

83880494 110x150 mm
83880495 52x75 mm

Varning

Solcellssystemet
innehaller strom-
forande delar

83880494 @ FLEXIMARK

Laserply, laminerad akryl
1,5 mm

Akrylbaserat

-40°C till +80°C

Inom- och utomhus

83880491 120x40 mm

Likspanning fran solcell

Spanningssatta delar
kan vara spanningssatta

efter franskiljning
83880491 @ FLEXIMARK

@ FLEXIMARK -

83880496 110x150 mm
8388049 52x75 mm

Kopplingslada
innehaller
spanningssatt el som
inte kan frankopplas

83880496 & FLEXIMARK

83880492

83880492 110x150 mm
83880493 52x75 mm

@ FLEXIMARK

83880498 110x150 mm
83880499 52x75 mm

DC-franskiljare
innehaller
spanningssatt el som
inte kan frankopplas

83880498 @ FLEXIMARK
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FLEXIMARK® Graverade solcellsskyltar

S FLEXIMARK

83880500 110x150 mm
83880501 52x75 mm

O

Apparaten
spanningssatt
fran tva hall

- 83880500 @®FLEXIMARK

83880506 90x25 mm

Varning! Likstrom
innehaller spanningsférande

delar som inte kan frankopplas
83880506 @ FLEXIMARK

83880508 150x100 mm

A Varning

83880502 110x150 mm
83880503 52x75 mm

O O

83880504 110x150 mm
83880505 52x75 mm

Vaxelriktare AC-brytare
Apparaten spanningssatt e -
e spanningssatt
id frankoppling av apparat

e fran tva hall

83880509 100x23 mm
VARNING! LIKSTROM

Innehaller spanningsforande delar
som ej kan frankopplas

83880510 100x23 mm
VARNING! LIKSTROM

Innehaller spanningsforande delar

som ej kan frankopplas

83880509 ®FLEXIMARK 83880510 @® FLEXIMARK

83880511 66x23 mm

DUBBEL MATNING!

Anlaggningen spanningssatt

fran tva hall
83880511 ® FLEXIMARK

83880507 150x110 mm

DUBBEL MATNING

ETT SOLCELLSSYSTEM AR KOPPLAT TILL DENNA

BYGGNAD.

ISOLERA BADE HUVUDMATNING OCH SOLCELLSSYSTEM

INNAN ARBETE PABORJAS | CENTRALEN.

83880508

83880513 125x20 mm

DC-BRYTARE INTEGRERAD | VAXELRIKTAREN
BRYT EJ UNDER LAST
VID FRANSKILJINING: SLA AV AC-BRYTAREN FORE DC-BRYTAREN
VID TILLSLAG: SLA PA DC-BRYTAREN FORE ACnBRYTARENmMM

83880513

83880514 125x20 mm

® FLEXIMARK

83880512 66x23 mm
DUBBEL MATNING!

Anlaggningen spanningssatt

fran tva hall
83880512

En solcellsanlaggning
ar placerad pa denna
byggnad

@ FLEXIMARK O rerenry

83880528 100x23 mm

Elkopplare for

produktionsanldaggning

83880528 @ FLEXIMARK

DC-BRYTARE INTEGRERAD | VAXELRIKTAREN
BRYT EJ UNDER LAST
VID FRANSKILJINING: SLA AV AC-BRYTAREN FORE DC-BRYTAREN
VID TILLSLAG: SLA PA DC-BRYTAREN FORE AC-BRYTAREN

83880514

@ FLEXIMARK
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Produktdata
E-nummer | Artikelnummer Artikelbeskrivning Storlek BxH mm | Férg Antal hal Antal /forp PU
@ 3,5mm
83880489 | Bakspénning 110x150 gravyr 110x150 Gul/Svart 4 1 1
83880490 | Bakspénning 52x75 gravyr 52x75 Gul/Svart 4 1 1
83880491 | Likspanning 120x40 gravyr 120x40 Gul/Svart 2 1 1
83880492 | PV 110x150 gravyr 110x150 Vit/Svart 4 1 1
83880493 | PV 52x75 gravyr 52x75 Vit/Svart 4 1 1
83880494 | Stromférande 110x150 gravyr 110x150 Gul/Svart 4 1 1
83880495 | Stromférande 52x75 gravyr 52x75 Gul/Svart 4 1 1
83880496 | Spénningssatt 110x150 gravyr 110x150 Gul/Svart 4 1 1
83880497 | Spénningssatt 52x75 gravyr 52x75 Gul/Svart 4 1 1
83880498 | DC-Frénskiljare 110x150 gravyr 110x150 Gul/Svart 4 1 1
83880499 | DC-Franskiljare 52x75 gravyr 52x75 Gul/Svart 4 1 1
83880500 | App. Spén. satt 110x150 gravyr 110x150 Gul/Svart 4 1 1
83880501 | App. Spén. satt 52x75 gravyr 52x75 Gul/Svart 4 1 1
83880502 | VX Spén. satt 110X150 gravyr 110x150 Gul/Svart 4 1 1
83880503 | VX Spén. satt 52x75 gravyr 52x75 Gul/Svart 4 1 1
83880504 | AC bryt. Spén. 110x150 gravyr 110x150 Gul/Svart 4 1 1
83880505 | AC bryt. Spén. 52x75 gravyr 52x75 Gul/Svart 4 1 1
83880506 | Varning likstrdm 90x25 gravyr 90x25 Gul/Svart 4 1 1
83880507 | Info, solcells 150x110 gravyr 150x110 R&d/ Vit 4 1 1
83880508 | Dubbel matning 150x110 gravyr 150x110 Gul/Svart 4 1 1
83880509 | Likstrém 100x23 YE/BK gravyr 100x23 Gul/Svart 2 1 1
83880510 | Likstrdm 100x23 WH/BK gravyr 100x23 Vit/Svart 2 1 1
83880511 | Dubbel.mat. 66x23 YE/BK gravyr 66x23 Gul/Svart 0 1 1
83880512 | Dubbel.mat. 66x23 WH/BK gravyr 66x23 Vit/Svart 0 1 1
83880513 | DC brytare 125x20 YE/BK gravyr 125x20 Gul/Svart 0 1 1
83880514 | DC brytare 125x20 WH/BK gravyr 125x20 Vit/Svart 0 1 1
83880528 | Elkoppl.Anl.100x23 YE/BK grav. 100x23 Gul/Svart 2 1 1

Notering:

Bilderna ar inte skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av produkterna.
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